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NOTES:

1. Material: P.S. (Conductive)

2. Surface Resistivity: Max 10 �/Sq

3. Color: Black
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 SC−89 (SOT−563) _6L

MILLIMETERS INCHES

Dim Min Max Min Max
A 7.90 8.10 0.311 0.319

B 3.45 3.55 0.136 0.140

C 1.65 1.85 0.065 0.073

D 3.95 4.05 0.155 0.159

D1 1.95 2.05 0.077 0.081

E 3.95 4.05 0.155 0.159

H 1.70 1.80 0.067 0.071

H1 1.68 1.78 0.066 0.070

L 0.24 0.26 0.009 0.010

L1 0.65 0.75 0.029 0.029

∅ 1.45 1.55 0.057 0.061

∅1 0.35 0.45 0.014 0.018

QUANTITY PER REEL

3,000
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