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mkP1848S 
フィルムコンデンサ
薄型設計のフィルムコンデンサ

12 ビットの高解像度を提供する
ポジションセンサー、角度と出力
電圧が設定可能

caT IV、太陽エネルギー、風力 
タービン、スマートメーター、
スマートグリッドの接続に最適な
高絶縁耐圧

mPm マッチド・ペア 
抵抗ネットワーク 
低い相対抵抗許容差と
相対 TcR (抵抗温度係数) 

VCuT05D1-SD0 双方向対称型 
（BiSy） 単一回路用
ESD 保護ダイオード
超小型 clP0603 シリコンパッケージ

45 V Trench mOS バリア                       
ショットキーシングルチップ整流器
太陽電池の保護用バイパス、
45 V TMbS® 整流器
をパワーパッケージで 提供

CNy6 シリーズ 
CAT IV オプトカプラ
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34 ThE 非接触型 
マルチターンセンサー
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IhLP® 3232 シリーズ薄型                 
大電流インダクタ
IhlP シリーズを新しいサイズで提供

Tm8 mICROTAN® 
タンタルコンデンサ
医療、ミリタリーなど
高性能を重視するアプリケーションに最適

TNPu e3 精密級 
薄膜チップ抵抗器
低い TcR (抵抗温度係数)と許容差を提供

Sihg73N60E E シリーズ 600 V 
高電圧 mOSfET
極めて低いオン抵抗の 600 V MOSFeT、                                
TO-247 パッケージで提供 

SiSA04DN 30 V mOSfET
TrenchFeT® Gen IV 技術による                                       
30 V MOSFeT

SIP12107/8 スケーラブル     
同期整流型バックレギュレータ
MlP33-16l パッケージで提供、 最大 4 Mhz 
で 3 a / 5 a の電流、全負荷・軽負荷の     
条件下で高効率と優れた過度応答を実現
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薄型設計のフィルムコンデンサ

mkP1848S 
フィルムコンデンサ

特  徴 :
 薄型設計 - 低背

 電圧範囲: 500 V ～ 1000 V
 静電容量値: 2 µF ～ 100 µF
 高い RMS、ピーク電流に対応

 長寿命: 定格電圧で 100,000 時間以上（ 70 ℃ ）
 動作温度: 105 ºc（ 最大 ）

アプリケーション :
 再生可能エネルギー:                                                          
太陽電池向けマイクロインバータ

 公共施設照明: led 駆動 
 ハイブリッド電気自動車:                                    
オンボードチャージャー
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特  徴 :
 超小型 clP0603 パッケージ

小さい実装面積 0.6 mm x 0.3 mm 
高さ 0.3 mm 以下 

 10 pF の小さい容量

 動作電圧 5.5 V 時に 0.1 µa 以下の
   低リーク電流 
 1 ma 時に標準 8 V の逆方向ブレークダウン電圧

 1 a で 10 V の最大クランピング電圧

アプリケーション :
 携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、MP3 

   プレーヤ、携帯電話、スマートフォンなどの    
携帯用システムの eSd 保護

超小型 CLP0603                         
シリコンパッケージ

VCuT05D1-SD0  
双方向対称型 (BiSy)単一回路用        
ESD 保護ダイオード
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12 ビットの高解像度を提供する                                     
ポジションセンサー
角度と出力電圧が設定可能

特  徴 :
 在寿命間の連続動作性能を保証:

   直線性の変動がない

 非接触型ホール効果を利用し、厳しい環境に最適                         
 選べる出力タイプ: アナログ、PwM、SPI
 最大 3600°の電気的回転角度

  「edn china イノベーションアワード 2011」受賞

アプリケーション :
 電動アクチュエータのサーボ制御

 ボート、電気自動車の操舵輪あるいはハンドル用    
マスター

 舵の位置設定用「スレーブ」的役割（ 海洋用途 ）
 フォークリフトトラックの前輪位置制御

 ギア駆動を含むロボット工学アプリケーション

   ( マルチターン巻線型精密ポテンショメータの代替 )

34 ThE 非接触型                     
マルチターンセンサー
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特  徴 :
 10 a ~ 40 a の幅広い定格電流

 20 a で 0.51 V（標準値）の低い順方向電圧
ドロップ 

 TO-220ac、ITO-220ac、TO-263ab の         
パワーパッケージで提供

  シングルチップ構成

 最大 200 ℃ のジャンクション温度、dc 順
方向電流で逆バイアスのかからない条件下

 （ t ≤ 1 時間 ） 
  「en-Genius Product of the year 2011」受賞

アプリケーション :
 太陽電池用ジャンクションボックスの保護用
バイパスダイオード

太陽電池の保護用バイパス、
45 V TmBS® 整流器を
パワー パッケージで提供

45 V Trench mOS 
バリア・ショットキー                                   
シングルチップ整流器
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低い相対抵抗許容差と             
相対 TCR

特  徴 :
 小型 SOT-23 パッケージ

 分圧比 1:1 ~ 100:1
 低い相対抵抗許容差: ± 0.01 % 相当

 低相対 TcR: ±2.0 ppm/ºc
 優れた長期安定性:  ±0.015 % ΔR          

   ( 70 ℃ 、2000 時間 ） 

アプリケーション :
 産業用: プロセス制御、試験・測定、計測器、 
信号調整、データ収集システム

mPm マッチド ・                            
ペア抵抗ネットワーク
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特  徴 :
 dIn en 60747-5-2 ( Vde 0884 ) による           
caT IV 設置カテゴリーに準拠

 1450 VPeak の繰り返しピーク電圧 ( VIORM  )
 最大 12,000 V の過渡過電圧 ( VIOTM  ) 
 9.5 mm、14 mm、17 mm の選べる沿面距離

 ≥ 3 mm の絶縁距離
 （ 赤外線発光ダイオードとフォトトランジスタ 
間の距離 ）

 表面実装型、スルーホールパッケージで提供

アプリケーション :
 太陽パネルや風力タービンのグリッド接続

 スマートメーター、スマートグリッド              
接続向けの高絶縁耐圧

 溶接、高電圧モーター

CAT IV、太陽エネルギー、風力
タービン、スマートメーター、    
スマートグリッドの接続に最適な
高絶縁耐圧

 
CNy6 シリーズ 
CAT IV オプトカプラ
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IhLP シリーズを新しいサイズで
提供

特  徴 :
 新しいサイズの IhlP シリーズで                               
ラインアップ拡充

 標準高さ: 3 mm と 4 mm
 シールド構造

 5 Mhz まで対応可能

アプリケーション :
 Pda、ノート Pc、デスクトップ Pc、サーバー、

   大電流のポイントオブロード（ POl ）コンバータ、
薄型大電流の電源、ポータブルデバイス、

   分散型電源システムの dc/dc コンバータ

 車載グレードも提供可能

IhLP® 3232 シリーズ
薄型大電流インダクタ



www.vishay.com/ref/2012S12 9

S
E

M
IS

S12

半 導 体

Super 12
Featured Products

特  徴 :
 最小 600 V のブレークダウン電圧 
 TO-247 パッケージによる極めて                       
低いオン抵抗

 Super Junction テクノロジー

低い性能指数 (FOM) (RdS(on) x Qg)  
導通損失およびスイッチング損失の低減

極めて低いゲートチャージ (Qg)
小さい入力容量 (ciss)

アプリケーション :
 再生可能エネルギー ( ソーラーインバータ )
 サーバ、テレコムのスイッチモード                
電源（SMPS）

 aTx (aTx = advanced Technology extended, 
マザーボード)

 産業向け電源システム ( 溶接、UPS、             
バッテリ充電器 )

極めて低いオン抵抗の 600 V、
TO-247 mOSfET

Sihg73N60E E シリーズ 
600 V 高電圧 
mOSfET
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医療、ミリタリーなど高い性能が
必要なアプリケーションに最適

特  徴 :
 非常に高い信頼性を実現する高品質なデザイン

 スペースが制約されたアプリケーションに最適な
小型ケースサイズ

 顧客要求に基づく高信頼性スクリーニング 
   オプション: アプリケーションに適した              
スクリーニングオプションを選択可能

 低 dcl：効率的な動作と長いバッテリ寿命

アプリケーション :
 携帯用装置

 バイオメトリックセンサー

 ハイブリッド Ic
 補聴器

 神経シミュレータ、ペースメーカー、その他の  
埋め込み型医療機器

 
Tm8 mICROTAN® 
タンタルコンデンサ
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特  徴 :
 最先端の TrenchFeT Gen IV テクノロジーを

   採用し、3.3 mm x 3.3 mm サイズで 最大     
2.15 mΩ までの極めて低いオン抵抗 

 22.5 nc までの低い標準ゲートチャージ、       
56 までの低い FOM 

 低い RdS(on) * Qgd による、高周波スイッチングの

効率の最大化

 低い Qgd 及び Qgd : Qgs 比 による、高い            
シュートスルー防止効果

 耐熱 PowerPak® 1212-8 パッケージ

アプリケーション :
 同期整流 – 絶縁型 dc / dc 電源、                   
テレコム向けブリック

 同期バックコンバータ – ローサイド      
MOSFeT

 OR-ing（ OR接続 ）、ホットスワップ、            
ソリッドステートリレー

TrenchfET® gen IV              
テクノロジーによる 
30 V mOSfET

 
SiSA04DN 
30 V mOSfET
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低い TCR ( 抵抗温度係数 ) と
許容差を提供

特  徴 :
 低い抵抗温度係数 (± 5 ppm/k ) と                    
許容差 (± 0.05 % )

 優れた耐湿性 < 0.25 %  
( 56 日間 / 85 °c / 85 % 相対湿度 )

 aec-Q200 準拠

 排気ガスに対する耐性

アプリケーション :
 試験及び測定装置

 医療装置

 車載用

 計測器

TNPu e3 
精密級薄膜チップ抵抗器



www.vishay.com/ref/2012S12 13

S
E

M
IS

S12

半 導 体

Super 12
Featured Products

特  徴 :
 軽負荷・全負荷状態における高効率

 最大 4 Mhz のスイッチング周波数 
 高効率と優れた過度応答

 全セラミック製コンデンサ                          
ソリューションに対応

 OVP、UVP、OcP、OTP、PGOOd

アプリケーション :
 高性能システム向けの POl
 dSP、FPGa、aSIc、マイクロプロセッサの
駆動回路 

 テレコム、サーバ

 ノート Pc、SSd カード

mLP33-16L パッケージで提供、 
最大 4 mhz で  3 A / 5 A の     
電流、 全負荷・軽負荷の条件下で 
高効率と優れた過度応答を実現

SIP12107/8 スケーラブル
同期整流型                            
バックレギュレータ
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build Vishay into your Design
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本データシートは、予告なしに変更される場合があります。ここに記載された製品および本デ

ータシートは、ビシェイ社の免責条項に基づいています。詳細はビシェイ社のウェブサイト                 
www.vishay.com/doc?99900 をご参照ください。 


