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MEPIC：大规模电子烟火启动器片式电阻

EPIC：电子烟火启动器片式电阻
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电流通过点火器点火：

热传送到

烟火材料

点火器有效面积为
热阻元件体积

无火：

热传送到

点火器基底

EPIC MEPIC
点火能量 降至50 µJ 降至1000 µJ

点火时间 降至50 µs 降至250 µs

无火电流 0.3 A至0.8 A 0.5 A至1.2 A

无火持续时间 2秒至5秒 2秒至10秒
点火速度更快
所需能量更少

耐受无点火
更高能量

标准的

贴片尺寸 
(0603 / 0805)

标准的

回流焊工艺

带卷包装

便于贴片机器

我们的

有效面积适应

“点火/无火”
客户要求

兼容所有

爆炸材料

定制不影响

焊盘尺寸

焊接工艺

可靠

且可预测

我们的

技术有助于

每年挽救

5000条生命
有效面积尺寸

100%可控

EPIC / MEPIC优于桥丝方案

易于贴装

客制化

可靠-可再制

应用(特定领域)

性能

EPIC 0603 MEPIC 0805

烟火

军事

破除 
碎岩

安全气囊 
安全带

SMD点火器

军事太空 采矿 汽车

市场

EPIC MEPIC

概览
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