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稳定且可靠

可扩展解决方案 

应用

SiC46X 和 SiC47X
4.5 V 至 60 V 降压稳压器

工业用途

 
 

基站电源
工业计算

行业
前沿

电池驱动的车辆 / 设备

ATM / 售卖机

98 % 峰值效率

工作温度范围高达 125 °C
输出功率高达 200 W

生成电路原理图，执行仿真，并自动生成 BOM

2 颗 MOS +1 颗
控制 IC 三合一

扩展以实现成本与性能组合的优化

SiC474 
SiC479

SiC473 
SiC478

3 A
5 A

8 A

12 A

SiC472 
SiC478

SiC471 
SiC476

SiC47x : VIN = 4.5 V 至 55 V IN = 4.5 V 至 60 V
SiC46x 和 SiC47x : PowerPAK® 5 x 5

SiC464 
SiC469

SiC463 
SiC468

SiC462 
SiC467

2 A

4 A

10 A

6 A

SiC461 
SiC466

42 V 至 48 V 的应用高达 42 V 的应用

OVP, OCP, SCP, OTP

控制器

=

在 fSW = 300 kHz 时 SiC471 的实测效率

效
率

峰值效率
轻负载效率

负载电流 (A)

保护

可
扩展
、可靠且简

单

采用紧凑型

MLP 5 x 5 封装的 2 A 至 12 A 
降压稳压器

SiC46x : V

Vishay 高度集成 microBRICK® POL 解决方案
可在降低成本的同时实现高效率

https://www.vishay.com/power-ics/integrated-microbuck/
https://www.vishay.com/
https://www.vishay.com/



