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竞争优势

主要功能

卓越的高频特性

应用

低寄生电抗允许器件在高频下保持优质电阻特性

车联网

物联网 (IoT)

5G 基站
和小型基站

射频
和微波测试系统

高达 70 GHz 的高频性能

02016、0402 和 0603 三种封装可供选择

所有尺寸均采用编带和卷盘包装

提供单面端电极（倒装芯片）

10 Ω - 500 Ω 的宽电阻范围
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焊盘尺寸

CH02016
倒装芯片 倒装芯片

CH0603
绕接

CH0402

通过 AEC-Q200 认证的 70 GHz 微波电阻器
满足各种高频需求

实际尺寸
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