Package Information
Vishay Siliconix

PDIP: 16-LEAD (POWER IC ONLY)
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MILLIMETERS INCHES

Dim Min Max Min Max

A 3.81 5.08 0.150 0.200

A4 0.38 1.27 0.015 0.050

B 0.38 0.51 0.015 0.020

B, 0.89 1.65 0.035 0.065

C 0.20 0.30 0.008 0.012

D 18.93 21.33 0.745 0.840

E 7.62 8.26 0.300 0.325

Eq 5.59 7.11 0.220 0.280

eq 2.29 2.79 0.090 0.110

ea 7.37 7.87 0.290 0.310

L 2.79 3.81 0.110 0.150

Qq 1.27 2.03 0.050 0.080

S 0.38 1.52 015 0.060
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